Technicky list /% Hoffmann Group
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Torsln that work o yom

Suprava bitov TY®, 8-dielna, 1/4 palca C 6,3 29 mm, Pocet dielov: 8

CRUATATATITRIT

BitBuddy® 29

"

= viha

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 674163 8
GTIN 4010995421373
Trieda polozky 63K
Popis

Prevedenie:

29 mm dIhé bity TY® maju dlhsiu torznd zénu vdaka dodato¢nej dizke 4 mm v porovnani's 25
mm bitmi, ¢o vedie k dlIhsej zivotnosti. Idedlne pre vykonné vitacky a skrutkovace s priklepom.
Ulozenie v plastovom drziaku BitBuddy® umoznuje pohodInu pracu jednou rukou s priamym
vyberanim bitov z drziaka do skrutkovaca.

Vyhoda:

Farebné bity sa rychlo a lahko ndjdu a vdaka farebnému plastu sa daju lahko lokalizovat aj v tme
pomocou UV svetla.

Obsah:

Bity, C 6,3, na Phillips: 1 ks PH2

Bity, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Vel. PZ1; PZ2; PZ3

Bity, C 6,3, na vnutorné Torx®: 1 ks Vel. TX15; TX20; TX25

Spojovacia stopka: 1 ks

Upozornenie:

Vhodnu vreckovu UV lampu LED/UV najdete pod ¢. 081518 UV-LED.

Technicky opis

Vystupny profil Skrutkovac na skrutky Phillips
Vystupny profil skrutkovac na skrutky TORX®
Vystupny profil Skrutkovac¢ Pozidriv
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Dizka bitu

29 mm
Pocet dielov 8
Druh produktu Bitovy nastroj
Prislusenstvo
Vreckova lampa LED a UVs akumulatorom Typ UV-LED 081518 UV-LED
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