Technicky list /b Hoffmann Group

TaJdlima
Univerzalny n6z s 2K-zlozkovou rukovatou a pracovhym hrotom s 3 ¢cepelami,
18 mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 845070
GTIN 4975364111296
Trieda polozky 83M
Popis

Prevedenie:

Zasuvacie/vysuvacie ¢epele v presnom kovovom vedeni. Kvalitné ¢epele si mimoriadne ostré a
maju dliha Zivotnost.

Prakticka 2-zlozkova rukovit s prijemnym elastomérovym potahom. Cepel sa automaticky
zablokuje. Multifunkéna Spicka na vedenie Cepele na otvaranie konzerv, s funkciou skrutkovaca,
otvaranie kartonov atd. S 3 odlamovacymi ¢epelami s 8 stupfiami, Sirka 18 mm.

Nahradny diel:

Nahradné cepele pozri ¢. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk.10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50;
845021 sk.10; 845023 sk. 50.

Technicky opis

Dizka noza bez ¢epele 170 mm
Sirka ¢epele 18 mm
Hrubka cepele 0,5 mm
Pocet oddelovacich drovni 8
Dizka ¢epele 100 mm
Druh produktu Rezaci n6z
Prislusenstvo
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Suprava odlamovacich ¢epeli 10dielna, 18 mm ,longlife”s
vlnitym vybrusom Pocet 10

Suprava odlamovacich ¢epeli 50dielna, 18 mm ,longlife”
Pocet 50

Suprava odlamovacich ¢epeli 50dielna, 18 mm
Lexperience” Pocet 50

Suprava Cepeli 10dielna, 18 mm, bez odlamovacich pozicii
.experience” Pocet 10

Zberny box, maly
Zberny box

Suprava odlamovacich ¢epeli 10dielna, 18 mm ,longlife”
Pocet 10

Puzdro pre univerzélny néz

Sada odlamovacich ¢epeli 50-dielna, 18 mm ,multisharp”
Pocet 50

Suprava odlamovacich ¢epeli 10dielna, 18 mm
.experience” Pocet 10

Sada odlamovacich ¢epeli 10-dielna, 18 mm ,multisharp”
Pocet 10

/% Hoffmann Group
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845019 50
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