Technicky list /% Hoffmann Group

>
CODPRO
[ RTTY

Viazaci obrtlik DSR, @ zavitu: M12X1,75

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 086452 M12X1,75
GTIN 2050001949127
Trieda polozky 08Y
Popis

Prevedenie:

Kompaktny, vysoko pevny skrutkovaci obratlik. Oto¢ny o 360°a vykyvny o 180°.
Upozornenie:

SF 5:1 = bezpecnostni faktor 5.

SF 4:1 = bezpecnostni faktor 4.

Technicky opis

Vyska hlavy skrutky A 33 mm
Sirka o¢iek E 27 mm
@ hlavy skrutky C 30 mm
Sirka dorazového stavca G 53 mm
Sila ociek F 14 mm
Vnutorné rozmery 6-hranu cez steny S 8 mm
Odstup stredovej listy od osi D 38 mm
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Vyska stredovej listy B 30 mm
Dlzka zavitu L 21 mm

@ zavitu M12x1,75
Nosnost WLL SF 4:1 1,3t
Nosnost WLL SF 5:1 1,05t
Druh produktu Viazaci obrtlik
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