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Kliešťový kľúč izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 813851 250

GTIN 4003773082408

Trieda položky 83D

Popis

Prevedenie:
· Rukovätti plne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
· So stupnicou na presné nastavenie vzhľadom na obrobok.
· Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste; chrómované vyhotovenie.
· Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čeľustí.
· Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje uchopenie na princípe račne.
· Pochrómovaný kliešťový kľúč.
· Rukovätti izolované viaczložkovým materiálom.
Použitie:
Na prácu pod napätím do 1000 V.
Upozornenie:
Ochranné čeľuste sú k dispozícii pod č. 813725.

Technický opis

Dĺžka rozovretia 30 mm

Rozsah upnutia 0 - 52 mm

Celková dĺžka 250 mm

Druh produktu Kliešťový kľúč

Príslušenstvo
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Ochranné čeľuste pre kliešťové kľúče6-dielne Veľkosť 250 813725 250
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