Technicky list /b Hoffmann Group

Vana na malé obaly pozinkované, Zachytny objem / typ: 40

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 981200 40
GTIN 4052462023970
Trieda polozky 96U
Popis

Prevedenie:

S pozinkovanym ocelovym plechom s hribkou 3 mm.

Pouzitie:

Na bezpecné skladovanie malych zvazkov. Pre horlavé kvapaliny kategorie 1 — 3 GHS, ako aj
kvapaliny nebezpecné pre vodu kategérie 1 - 4 GHS.

Norma:

Ubereinstimmungserklarung (UHP) gemaR Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR
(Stahlwannenrichtlinie).

Technicky opis

Vyska 60 mm

Zachytny objem 401

Hmotnost 25 kg

Hibka 600 mm

Sirka 1390 mm

Hrubka materialu 3 mm

Material pozinkované
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3
Skladovanie Skladovanie latok skodlivych

pre zivotné prostredie
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Skladovanie Skladovanie lepkavych latok zakazané

Skladovanie Skladovanie zapalnych latok povolené

Druh produktu Vana na malé obaly
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