Technicky list /b Hoffmann Group

zARGES
Skladaci plosinovy rebrik, Pocet schodikov vratane platformy: 5

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 966275 5
GTIN 4003866416752
Trieda polozky 967
Popis

Prevedenie:

Kompaktny plosinovy rebrik s 80 mm hlbokymi stupienkami. Pracovna plosina (400 x 400 mm)
s 3-strannym zabradlim po celom obvode a odkladacou priehradkou. Optimalna stabilita vdaka
obojstranne pevnému spojeniu.

Norma:

EN 131

Technicky opis

Pristup jednostranna
Kolenna lista nie
Norma EN 131
Pocet schodikov vratane platformy 5
Hibka prie¢ky/schodu 80 mm
drzadlo zabradlia 2
Odkladacia priehradka dostupna ano
Hmotnost 14,4 kg
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Sirka platformy 400 mm

Vyska platformy bez zébradlia 1,32m

Ochrana pred rozpernostou pevné spojenie po oboch stranach
Hibka platformy 400 mm

Hibka loznej plochy 1,25 m

Sirka loznej plochy 0,68 m

Stupacia technika Nosnost 150 kg

Princip Two-hands-free ano

Safer Step ano

Druh produktu Skladaci ploSinovy rebrik
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