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POMX 10T5ZESR R, HB9715, Tip: HART

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 213178 HART
GTIN 4045197714909
Razred artikla 21A
Opis

Izvedba:

Trdna izvedba ploscice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivnha geometrija za velika podajanja.

DolzZina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost povrsine.
Posebna ekonomicnost s 5 rezalnimi robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a. = 0,5-1 X D/a, mak. = 2,2 mm.

Tehnicni opis

Podajanje f, na zob 0,6 mm

Radij za programiranje pri a, maks 4,8 mm

Tip TRDA
Stevilo zamenljivih plos¢ic/rezil 5
ISO-oznaka obracalne ploscice POMX 10T5ZESRR
Zvrst HB9715
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Rezalni material HM

Vrsta izdelka Obracalne rezalne ploscice za rezkanje

Uporabniski podatki

Primernost V. ISO-oznaka

Jeklo < 55 HRC primerno 50 m/min H
Jeklo < 60 HRC primerno 40 m/min H
Jeklo < 65 HRC primerno 35 m/min H
Jeklo < 67 HRC primerno 30 m/min H
GG(G) primerno 300 m/min K
suho primerno

Zrak primerno
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