Podatkovni list /b Hoffmann Group

(SCANGRIP'

LED akumulatorske delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip:
MULTI3

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 081514 MULTI3
GTIN 5708997356531
Razred artikla 08C
Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetle¢a dioda z visoko vrednostjo CRI za odli¢no reprodukcijo
barv in ekstremno dolgo zivljenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, ¢iS¢enje

in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena le¢a in odpornost
proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem ¢is¢enju. MULTIMATCH 3. Zmogljiva, prenosna
akumulatorska delovna svetilka s 5-stopenjsko izbiro barvne temperature. Na zadnji strani prikaz
kapacitete akumulatorja in preostalega ¢asa delovanja. Vgrajena nastavljiva noga, primerna za
neposredno namestitev na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zascita proti zacasni potopitvi v vodo, zascita pred vdorom prahu (odpornost
proti prahu) in popolna zas¢ita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

VKlj. s polnilnikom akumulatorjev.

Vrsta IP-zascite: IP 67

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 3000 Im

Cas obratovanja: 15 h

Vrednost CRI: 96

Stevilo vkljué¢enih akumulatorjev: 1

Vrsta akumulatorja: Li-ionski
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Tehnicni opis

Barva svetlobe
Svetlobni tok

Cas obratovanja
Kapaciteta akumulatorja
Stevilo vklju¢enih akumulatorjev
Napetost akumulatorja
Cona ATEX

Vrsta IP-zascite
Napajanje

Vrsta akumulatorja
Celotna dolzina

Celotna Sirina

Vrednost CRI

Masa

Oznaka proizvajalca

Vrsta izdelka

realna svetloba
3000 Im
15h
4 Ah
1
111V
brez
IP 67
Akumulatorsko napajanje
Li-ionski
240 mm
230 mm
96
19709
MULTIMATCH 3

Delovne svetilke

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge

10.02.2023 22:40

2/2



