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WIE

Hidravli¢no-raztezna vpenjalna glava Comp-R Nastavljiv krozni tek, SK 40,

Vpenjalni @ D1: 20mm
o\ P —
= —

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 302036 20
GTIN

Razred artikla 33W
Opis

Izvedba:

- Tocnost kroznega teka nastavljiva na 0 pm.

- Aksialen vzdolzni pomik orodja, dolzina nastavljanja 10 mm.

- Z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

Odli¢na vpenjalna glava za dela, ki zahtevajo najvecjo to¢nost kroznega teka:
- Povrtavanje.

- Vrtanje (zlasti pri manjsih premerih).

- Uporaba obcutljivih, dragih orodij.

- Za vpenjanje s toleranco drzala hé.

Dodatni pribor:

Vmesne puse art. 302135 — 302180, cilindri¢ni Cistilnik art. 343720, pritezni ¢ep (AB) art. 308600 —
308806, AB-vpenijalni kljuc art. 308820 — 308835.

Tehnicni opis

Previsna dolzina A 130 mm
@ D, 42 mm
Vpenjalni @ D, 20 mm
Uporabna dolzina L, 50 mm
Zunanji @ D 52,5mm
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Trn za rezkarje

Standard vpenjalnega trna

Oblika

Kakovost centriranja G pri Stevilu vrtljajev
Natancnost kroznega teka

Strategija odrezovanja

Vrsta izdelka

SK 40
ISO 7388-1
AD

G 2,5 pri 25000 min”

<3 um

HPC

/% Hoffmann Group

Hidravli¢no-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni Cep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen
za strmi konus 40

Pritezni cepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 =26 mm) za
strmi konus 40

Specialni pritezni ¢ep, z notranjim navojem za strmi konus
40

Pritezni ¢epzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 10
mm

Kljuc za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne strocnice
20

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 6
mm

ER-vpenjalni klju¢ za glave za ER-vpenjalne stro¢nice 40
Pritezni ¢epOblika B za strmi konus 40

Pritezni ¢ep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus
40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 16
mm

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni & D1 8
mm

308801 40

308625 40

308740 40

308610 40

302160 10

309740 20

302160 6

309680 40
308640 40

308615 40

30215516

302160 8

302160 16
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Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 16
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 5
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 6
mm

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 12
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 8
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 4
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 3
mm

Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-
vpenjalne strocnice 20

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 14
mm

Pritezni ¢ep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

Pritezni Cepzatesnjen za strmi konus 40
Pritezni ¢ep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40
Pritezni Cepzatesnjen za strmi konus 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 10
mm

Pritezni Cep 45°zatesnjen za strmi konus 40
Pritezni Cep 60°zatesnjen za strmi konus 40

Momentni klju¢z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni
moment 200 Nm

Specialni pritezni ¢ep, brez notranjega navojazatesnjen za
strmi konus 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni @ D1 12
mm

3021555

3021556

302160 12

3021558

3021554

3021553

309745 20

302155 14

308806 40

308635 40
308605 40
308660 40

30215510

308760 40
308785 40

656050 200

308720 40

30215512

302160 5
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Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 5
mm

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 4
mm

Pritezni Cep 90°zatesnjen za strmi konus 40

Pritezni Cep 90°zatesnjen za strmi konus 40

Pritezni cepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40
Pritezni CepMazak, oblika A za strmi konus 40M

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 3
mm

Specialni pritezni ¢ep, brez notranjega navojazatesnjen za
strmi konus 40

ER-vpenjalni klju¢1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne
stroCnice 40

Pritezni ¢ep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

Pritezni Cepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

Vpenjalni klju¢ za pritezne ¢epelSO 7388 primerno za
velikost strmega konusa 40

Pritezni Cepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

Vpenjalni kljuc za pritezne ¢epeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN
69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni @ D1 14
mm

Pritezni Cep 45°zatesnjen za strmi konus 40
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302160 4

308795 40

308790 40

308630 40
308670 40M

302160 3

308700 40

309700 40

308802 40

308620 40

308830 40

308650 40

308820 40

302160 14

308765 40
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