Podatkovni list /b Hoffmann Group

Digitalna merilna ura s tipalno rocico, dolzina tipalne rocice 14,5 mm, Merilno
obmodje v vsako smer/@ ohisja: 0,4/43mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 436500 0,4/43
GTIN 4059192013301
Razred artikla 43A
Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno rocico z digitalnim in analognim prikazom, odcitavanje 1/1000.
Nacin merjenja: Obicajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. MoZen vnos korekcijskega faktorja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zascita proti curku vode z vseh smeri, zas¢ita pred vdorom prahu (odpornost proti
prahu) in popolna zas¢ita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

VKklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim ¢epom & 8 mm, klju¢em za merilna tipala,
merilnim tipalom iz karbidne trdine @ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.

Tehnicni opis

Merilna sila 0,13N

Obmocje spremembe smeri merjenja f, 5um
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Merilno obmo¢je v vsako smer
@ ohisja

Obmoc¢je odstopanja f.
Obmocje naklona

@ vpenjalnega drzala h6
Dolzina tipalne rocice

@ merilne kroglice

Stevilo vkljuéenih baterij

Art. vklju€enih baterij/akumulatorjev
Vrsta IP-zascite

Napajanje

Standard

Preklop odcitavanja

Vmesnik

Vmesnik

Merilno orodje

Kalibriranje

Vrsta izdelka

0,4 mm
43 mm
10 um
2x110 stopinj
8 mm
14,5 mm
2mm
1
081560 CR2032
IP 65
Baterijsko napajanje
Tovarniski standard
mm / cole
USB-vmesnik
Vmesnik R5232C
digitalni
c5

merilne ure s tipalno rocico

Storitve

Kalibriranjemerilne ure s tipalno rocico Tip ANALOG 023330 ANALOG
DAKkkS-kalibriranjemerilne ure s tipalno rocico Tip

ANALOG 023340 ANALOG
Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 081560 CR2032
Priklju¢ni kabel dupleks Tip R2 498951 R2
Tipalo iz karbidne trdine, dolZina tipalne rocice 12,5 mm & 436210 2

merilne kroglice 2 mm
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Tlpa.lo iz karbl.dne trdine, dolzZina tipalne rocice 36,5 mm & 436240 2
merilne kroglice 2 mm

Priklju¢ni kabel dupleks Tip USB2 498951 USB2
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