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0} KYOCERE
Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, @ D/stevilo rezil Z: 50/4mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 225615 50/4
GTIN 2050001929945
Razred artikla 250
Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obracalnimi rezalnimi plosc¢icami.

Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obracalne
ploscice zagotavlja odli¢no zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, Zivljenjsko dobo in
nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomi¢nost.

Tehnicni opis

@ rezila D¢ 50 mm
primerna obracalna rezalna plos¢ica WNMU 0806..
maksimalna globina rezanja a, mas 8 mm

@ vpenjalne izvrtine 22 mm

Vijak za obracalno plos¢ico 229700 (T15; 4,2 Nm)
Celotna dolzina Leeotna 40 mm
Stevilo rezil Z 4

lzvedba drzala zizvrtino
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Nastavni kot k 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da

Vrsta izdelka Kotni rezkar
Pribor

Vpenjalni vijak 229700
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