Podatkovni list /b Hoffmann Group

Garnitura nasadnih kljuéev, 3/8-colski, Stevilo orodij: 37

AR N NN NN NN
srecoolOO00600008

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 95374137
GTIN 2050002004276
Razred artikla 91A
Opis

Izvedba:

Najpogostejse garniture orodja v dvobarvnih vlozkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi
porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekocine. Zgornja plast je antracitne barve,
kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoce orodje.

VloZzki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G X 8 G 0z. 250 x 200 mm) ali 1/2 (20 G X 8 G 0z. 500 x 200
mm) uporabne povrsine predala.

Primerno za:

Novi delavniski vozicki GARANT z v celoti izvle¢ljivimi predali in novo mero predalnega rastra
20 G x 16 G oziroma 500 x 400 mm (5 X G).

Obseg dobave:

Prazen vlozek iz trde pene art. 952001 vel. 953741: 1 kos

6-kotni nasadni klju¢ GARANT art. 637125, vel. 8;9; 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24:
po 1 kos

Vija¢ni nastavek Torx® GARANT art. 637560, vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40;
TX45: po 1 kos

Vijacni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 637629, vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 635025, vel. 3/8: 1 kos

Podaljsek GARANT art. 635429, vel. 75; 125; 240: po 1 kos

T-ro¢aj GARANT art. 635729 vel. 200: 1 kos

Kardanski zglob GARANT art. 636229, vel. 3/8: 1 kos

Tehnicni opis

Sirina 200 mm
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Globina

Sirinav G

Masa

Globinav G

Stevilo orodij

lzvedba

Sestava trde pene LD45, debelina
Stopnja napolnjenosti enega predalav G
Pogonski 4-kotnik

Vrsta izdelka

500 mm

2,211 kg
20
37
Z nasadnim klju¢em
30 mm
8%20
3/8 col

Vlozek iz trde pene

Pribor

Podaljsek, 3/8 cole Celotna dolzina 75 mm
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8

Vijacni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 19
mm

Vijac¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX20

VijaCni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7
mm

Vija¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX9

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev kljuca 21
mm

Vija¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX15

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev kljuca 11
mm

Vlozek iz trde pene za garniture orodja primeren za
garnituro vlozkov iz trde pene 953741

Raglja, dvosmerna, 3/8 cole zizmetacem Tip 3/8

63542975
636229 3/8

637629 6

63712519

637560 TX20

6376297

637560 TX9

637125 21

637560 TX15

63712511

952001 953741

635025 3/8
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Vija¢ni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 22
mm

T-rocaj, 3/8-colski Celotna dolzina 200 mm
Podaljsek, 3/8 cole Celotna dolzina 240 mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 16
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev kljuca 24
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 8
mm

VijaCni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 13
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 10
mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 12
mm

VijaCni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4
mm

Vijac¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX30

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 15
mm

Vija¢ni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10
mm

Vijac¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX25
Vija¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX45

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 18
mm

Podaljsek, 3/8 cole Celotna dolzina 125 mm

6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev klju¢a 9
mm

637629 8

637125 22

635729 200
635429 240

63712516

637125 24

6371258

637629 3

63712513

63712510

63712512

6376294

637560 TX30

63712515

637629 10

637560 TX25
637560 TX45

63712518

635429 125

6371259
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Vijac¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX40 637560 TX40
Vija¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX27 637560 TX27
6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev kljuca 14 637125 14
mm

VijaCni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 637629 5
mm

Vija¢ni nastavek Torx®, 3/8-colskikratki Profil Torx® TX10 637560 TX10
6-kotni nasadni klju¢, 3/8-colskiSurface Drive Zev kljuc¢a 17 637125 17

mm
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