Podatkovni list /b Hoffmann Group

0} KYOCERE
CNMG 190616, Zvrst: CA515

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 250384 CA515
GTIN 4960664675647
Razred artikla 25E
Opis

CNMG 190616 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PH

Globinarezaay: 1-10 mm

Podajanje f: 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v, za glavno uporabo: 70 - 430 m/min

Tehnicni opis

Radij rezila 1,6 mm
Lomilec odrezkov PH
Glavna uporaba P
Podajanje f 0,25-0,8 mm/v
Globinareza a, 1-10mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja v. za glavno uporabo 70-430 m/min
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Zvrst CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obracalne ploscice CNMG 190616
Stevilo zamenljivih plos¢ic/rezil 4

Vrsta izdelka Obracalna rezalna

ploscica za struzenje
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