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Andercable
Velike stiskalne klesce, Tip: 120

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 729970 120
GTIN 8014212199263
Razred artikla 76C
Opis

Izvedba:

Moc¢na glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi plos¢icami. Roc¢aja iz cevi z drzalom iz
umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploscicah.

Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za mnogozilne, mnogozilne zgosc¢ene in finoZi¢ne kable. Z
i-stiskanjem se dosezejo mnogo vecje zatezne vrednosti od zahtevanih.

Uporaba:

Za neizolirane kabelske cevlje in spojnike (normalna izvedba).

Napotek:

Ni primerno za kabelske ¢evlje po DIN in za francoske kabelske ¢evlje CNF.

Stiskalne kle3ce za kabelske cevlje po DIN in francoske kabelske ¢evlje CNF so dobavljive po
ponudbi.

za presek vodnika: 10 - 120 mm’

Masa: 3,7 kg

celotna dolzina: 535 mm

Tehnicni opis

Masa 3,7kg
celotna dolzina 535 mm

za presek vodnika 10- 120 mm’
Vrsta izdelka Stiskalne klesce
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Pribor

Garnitura nadomestnih Celjusti Tip 120 729975 120
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