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AEG

Celilna in zajeralna zaga, Tip: PS254L

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 078229 PS254L
GTIN 4002395134687
Razred artikla 07A
Opis

Izvedba:

Celilna in zajeralna zaga s potezno funkcijo.

- Velika zmogljivost rezanja do 305x90 mm pri 90°.

- Vgrajena laserska crta rezanja in LED-osvetlitev delovhega obmodja za precizno rezanje.
- Fina nastavitev jeralnega kota do 50° z utrditvijo.

- Priklju¢ni omrezni kabel dolzine 3 m.

- Vgrajeno odsesavanje prahu odsesa 80 % vseh prasnih delcev.

Obseg dobave:

VKlj. z vpenjalom obdelovanca, sesalno cevjo in pokrovom, zaginim listom z 48 zobmi (list/
izvrtina &: 254/30 mm) in orodjem za zamenjavo lista.

Napotek:

Primerne liste za krozno zago najdete od art. 078227 napre;j.

Tehnicni opis

Maksimalni naklonski kot desno -2 stopinj
Maksimalni jeralni kot levo 50 stopinj
Masa 19,5 kg
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Maksimalni naklonski kot levo 47 stopinj
Maksimalno $tevilo vrtljajev 4500 min’
Oznaka proizvajalca PS254L
Maksimalni jeralni kot desno 50 stopinj
Poraba moci 2000 W
Napajanje Omrezno napajanje
Vrsta izdelka Zaga
Pribor

thg)igslif/tziggarbidne trdine, @ 254x30 mm Premer / Stevilo 078227 254/780
Delovna miza za PS254L Tip PSU1000 078240 PSU1000

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 03.04.2024 22:40

2/2



