Podatkovni list /b Hoffmann Group

(IBY somens cror |
Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno obmocje: 3-4mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 428500 3-4
GTIN 2050001893062
Razred artikla 46B
Opis

Izvedba:

Tritockovni mikrometri za notranje merjenje XT. Merilno vreteno je kaljeno in bruseno.
Merilni boben s ¢rno skalo, vse povrsine za od¢itavanje so nesvetlece kromirane. Fina raglja
za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko Stevilko in porocilom o
preizkusu. Micro — izvedba z izboljsano locljivostjo 2 um.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skoznjih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljski art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Pazi:

Mikrometer za notranje merjenje, za dvotockovno merjenje.

Tehnicni opis

Tocnost 0,004 mm
Standardna globina merjenja 12 mm
Mera a 0mm
Odcitavanje 0,002 mm
Standard DIN 863
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
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Merilno orodje
Pakiranje

Kalibriranje

Vrsta izdelka

analogni
¢vrsta Skatla
B6

3-tockovni mikrometer
za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-tockovni mikrometer za notranje merjenje

maksimalno merilno obmoc¢je 20 mm 02250020
DAk.kS—.kaI|br|r§nje3—tockoyn| m|krorr1§ter za notranje 022510 200
merjenje maksimalno merilno obmoc¢je 200 mm

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni @ 4 mm 484030 4

Nadomestna rezkalna glava XT Merilno obmocje 3-4 mm 428605 3-4
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