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Stranske scipalne klesce za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi rocaji z
drzalom za zico, KW, Celotna dolzina: 125mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 726656 125
GTIN 4003773025153
Razred artikla 73F
Opis

Izvedba:

Ozka oblika glave, precizno bruseni rezili brez fino posnetega rezalnega roba. Rocaja z
veckomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. Primerne za ESD.

Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

Tehnicni opis

Zarezanje srednje trde jeklene zice 0,2-1Tmm

celotna dolzina 125 mm
Zarezanje bakrene Zice do @ 0,2-1,6 mm

Sirina glave 13,5 mm

Dolzina rezila 9mm
elektrostati¢na lastnost EGB/ESD

Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Plemenito jeklo, INOX
Standard DIN ISO 9654

Rocaj Veckomponentna prevleka
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Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)
Znacilnost blagovnega imena KW

z odpiralno vzmetjo da

zdrzalom za Zico da

Vrsta izdelka Rezalne klesce
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