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Konicaste klesce za elektronike, zakrivljene 45°, Celotna dolzina: 115mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 727197 115
GTIN 4003773024866
Razred artikla 73F
Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odlus¢enih kos¢kov
kromirane prevleke. Cvrsti skoznji ¢lenek. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nezno in
enakomerno odpiranje. Ve¢ckomponentne prevleke rocajev, ¢rne/sive barve, elektri¢no prevodne.
Primerne za ESD. Gladko brusene prijemalne povrsine. Robovi skrbno posneti.

Uporaba:

Za natan¢na montazna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za krogli¢ne lezaje, odporno proti olju.

Napotek:

Druge izvedbe po narocilu.

Tehnicni opis

Sirina glave 9,5 mm

celotna dolzina 115 mm

Dolzina ¢eljusti 22,5 mm
elektrostati¢na lastnost EGB/ESD

Oblika ¢eljusti konicaste, zakrivljene 45°
Standard DIN ISO 9655
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Izvedba Celjusti znotraj fino bruseni

Rocaj Veckomponentna previeka
Material Jeklo za krogli¢ne lezaje
Povrsina zrcalno polirane

z odpiralno vzmetjo da

Vrsta izdelka Polokrogle kles¢e
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