
Podatkovni list

TextFlow 12

Univerzalni nož z dvokomponentnimim ročajem ročajem in delovno konico z
1 rezilom Razar Black, širina 18 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 845090

GTIN 4975364111906

Razred artikla 83M

Opis

Izvedba:
Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo
življenjsko dobo.
Ergonomičen dvokomponenten ročaj in precizno vodilo rezila. Popolnoma zanesljivo fiksiranje
rezila z narebričenim vpenjalnim vijakom. Večfunkcijska konica na vodilu rezila za odpiranje
pločevink, funkcijo izvijača, odpiranje kartonov itd. Dodaten kovinski kljun na koncu ročaja za
odpiranje kartonov. Z enim 8-stopenjskim segmentnim rezilom (art. 845021 vel. 10). Širina 18
mm.
Rezervni del:
Za nadomestna rezila glejte art. 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021;
845023.
Dolžina noža brez rezila: 182 mm
Dolžina rezila: 100 mm
Širina rezila: 18 mm
Debelina rezila: 0,5 mm
Število segmentov: 8

Tehnični opis

Debelina rezila 0,5 mm

Dolžina noža brez rezila 182 mm

Širina rezila 18 mm

Število segmentov 8

Dolžina rezila 100 mm
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Vrsta izdelka Univerzalni noži

Pribor

Varnostni nosilec za univerzalni nož 845065

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„multisharp“  Količina

845021

Garnitura rezil, 10-delna, širina 18 mm, brez zarez za
prelom segmentov „experience“  Količina

845016

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„longlife“ valovito brušenje Količina

845012

Zbiralnik rezil 845130

Zbiralnik rezil, majhna izvedba 845135

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„experience“  Količina

845010

Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm
„multisharp“  Količina 10

845021 10
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