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Induktivno tipalo s tipalno ročico, Tip: GT31

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 434779 GT31

GTIN 7630041112337

Razred artikla 45A

Opis

Izvedba:
Merilni nastavek s kotnim premikom za merjenje v dveh smereh. Kroglično uležajen ročični
sistem z izravnavo mase. Zaščita pred trkom z dvema drsnima sklopkama. Merilni nastavek
s kroglo iz karbidne trdine – ⌀ 2 mm, vrtljiv za 180°. Samodejni preklop smeri tipanja brez
spremembe predznaka. Ohišje z dvema letvama v obliki lastovičjega repa.
Uporaba:
Primerno za merjenje vzporednosti in ravnosti ter za usmerjanje strojev.
Merilno območje: ±0,3 mm
Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm): 0,2 + 50 × L2 µm
Ponovljivost: 0,1 µm
Merilna sila pri električni ničli: 0,1 N

Tehnični opis

Merilno območje ±0,3 mm

Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm) 0,2 + 50 × L2 µm

Ponovljivost 0,1 µm

Merilna sila pri električni ničli 0,1 N

Vrsta izdelka Tipalo
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