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Chicago
Pneuar?latic

Pnevmatski udarni vijacnik kompaktna, Tip: 7732

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 079201 7732
GTIN

Razred artikla 03R
Opis

Izvedba:

Kompakten, zmogljiv mini udarni vijacnik z aluminijastim ohisjem. Uporabniku prijazen preklop
Side-2-Side za desni/levi tek z dvostopenjsko rocico. Najvecji navor pri sprostitvi 610 Nm s tezo
samo 1,3 kg in konstrukcijske dolzino samo 112 mm. Udarni mehanizem velikega kladiva.

Tehnicni opis

Priporocena velikost cevi (notranji &) 10 mm
Dolzina 112 mm
Oznaka proizvajalca 7732
Maksimalne vibracije v skladu z EN 12,1 m/s’
Obmocgje vrtilnega momenta 138-420 Nm
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Delovni hrup 95 dB(A)
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
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Najvecja poraba stisnjenega zraka 612 |/min
Masa 1,3 kg
Maksimalno Stevilo vrtljajev 9000 min”'
Maksimalni & vijaka (8.8 — 12.9) M20
Prikljucek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priklju¢ni navoj NPT

Vrsta izdelka Vijacniki (akumulatorski)

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 09.10.2023 22:40 2/2



