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Garnitura rocnih grezil 90°

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 150405
GTIN 4045197581389
Razred artikla 1M
Opis

Izvedba:

Stoz&asto grezilo s 3 rezili in priro¢nim ro¢ajem iz umetne mase. Ergonomicen in mocan rocaj
je izdelan iz posebej zilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture
povriine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Obseg dobave:

Po 1 ro¢no grezilo: Art. 150400 vel. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Napotek:

Za Cisto posnetje roba in grezenje izvrtin.

Zelo koristno orodje pri montaznih delih.

Za druga ro¢na grezila glejte skupino 83.

Rezalni material: HSS

Stevilo rezil Z: 3

Tehnicni opis

Stevilo grezil 4
Stevilo rezil Z 3

Kot konice stoz¢astega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Barvni prstan brez
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Vrsta izdelka Stopenijska in stoz¢asta grezila
Pribor

Rocno grezilo 90° Zunanji @ 16,5 mm 150400 16,5

Ro¢no grezilo 90° Zunanji @ 12,4 mm 150400 12,4

Ro¢no grezilo 90° Zunanji @ 25 mm 150400 25

Rocno grezilo 90° Zunanji & 20,5 mm 150400 20,5
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