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Stranske scipalne klesce za elektronike, gladek rez, mocnejsa rezila, KW,

Celotna dolzina: 135mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje
GTIN

Razred artikla

726702 135
4062406395018
71B

Opis

Izvedba:

Profesionalne ¢ipalne klesce z lahkim rezom. Oba dela kles¢ sta zaradi precizno izdelanih izvrtin
in brudenih povrsin natan¢no sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomi¢nimi roaji za varno
in udobno uporabo. Dvokomponentna prevleka rocajev iz prevodnega materiala. Primerno

za ESD.
Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetlece fosfatirane.

Tehnicni opis

Dolzina rezila

Za rezanje bakrene Zice do &
Sirina glave

celotna dolzina
elektrostati¢na lastnost
Rezalni rob

Material

Povrsina

Znacilnost blagovnega imena

8 mm
1,3 mm
13,5 mm
135 mm
EGB/ESD
brez posnetja rezalnih robov
Ogljikovo jeklo (C70)
nesvetlece fosfatirani

KW
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z odpiralno vzmetjo da

Vrsta izdelka Rezalne klesc¢e
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