
Podatkovni list

TextFlow 12

Tesarsko kladivo z magnetnim držalom žičnikov, Masa brez ročaja: 530g

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 751350 530

GTIN 4045197813206

Razred artikla 71D

Opis

Izvedba:
Glava kladiva kovana v utopu, kaljena in popuščana. Dobro izdelan utor za zobe in žeblje.
Magnetno držalo za žeblje. Zaradi nezlomljivega, fiksno vtisnjenega ročaja iz jeklene cevi in
dobro oprijemljivega ročaja manjša možnost poškodbe.
Glava polirana, karirasta peta.
Prednosti:
Majhna masa, lahka, priročna in zelo trdna izvedba.
Material:
Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

Dolžina ročaja 275 mm

Masa brez ročaja 530 g

Vrsta izdelka Kladiva
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