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Par nosilnih preck EGN-DUO 120x50, Dolzina nosilne precke: 2700mm
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Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 991346 2700
GTIN 4058255037421
Razred artikla 96P
Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili $katlaste oblike s privarjenimi obesali. Vsako obesalo je opremljeno

z do 5 ¢vrstimi kavlji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena.
Nosilnost prekata do 3060 kg na par nosilnih preck.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih preck za obes3anje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zati¢cema.

Lakiranje:

Oranzna RAL 2004, prasno barvanje.

Napotek:

Nove nosilne precke s Sirino 50 mm so le v paru zdruzljive s starimi nosilnimi preckami s Sirino 40
mm.

Tehnicni opis

Podrocje uporabe Regal
Nosilnost para nosilnih preck 3060 kg
Dolzina nosilne precke 2700 mm

Tip nosilne precke LNS-DUO 120x50
Visina preck 120 mm

Vrsta izdelka Nosilna precka/traverza
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