Podatkovni list

/% Hoffmann Group

Ojacana cev iz poliuretana, modra, Dolzina 50 m, Notranji @ cevnega
prikljucka (nazivna vrednost): 8mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje
GTIN

Razred artikla

0802208
7391390087850
08A

Opis

lzvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpezna cev iz poliuretana. Odli¢na odpornost proti olju, topilom in
raztopinam brez vode. Delovni tlak 16 barov.
Cev, oja¢ana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno obmoc¢je od —15 °C do 60 °C.

Tehnicni opis

Notranji @ cevnega prikljucka (nazivna vrednost) 8 mm

Material Gibljiva cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar

Dolzina cevi 50 m

Barva modra

Zunanji @ cevi 12 mm

Znacilnost blagovnega imena Dolzina 50 m

Vrsta izdelka Cev
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Pribor

Varnostna spojkaStream-Line Notranji @ cevnega
ol . 080297 8
prikljucka (nazivna vrednost) 8 mm
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