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c ECLIPSE
MAGNETICS

Magnet za dvigovanje bremen LM, Maks. nosilnost (plano): 250kg

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 085992 250
GTIN

Razred artikla 08P
Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri
velikih zra¢nih rezah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni
certifikat).

Robusten in kompakten magnet za dvigovanje bremen z majhno lastno maso in varnostnim
zapahom. Ergonomi¢no oblikovana vpenjalna rocica omogoca lahko teko¢ vklop magneta.
Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploscatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085992;
085995) oz. tankih ploskih materialov (art. 085985).

Za dele iz litega zeleza ali jekla, plosce, palice ali cevi. Za uporabo v skladiscih, livarnah/jeklarnah,
v skladiscih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Porocilo o preizkusu: Proizvajal¢evo porocilo o preizkusu

maksimalni @ okroglega materiala: 300 mm

Maksimalna dolzina ravnega materiala: 1500 mm

Minimalna debelina stene ravnega materiala: 25 mm

Minimalna debelina stene okroglega materiala: 17 mm

Mera A: 165 mm

Mera B: 200 mm

Tehnicni opis

maksimalni @ okroglega materiala 300 mm
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Mera B 200 mm
Maksimalna dolZina ravnega materiala 1500 mm

Mera A 165 mm

Minimalna debelina stene okroglega materiala 17 mm

Mera G 40 mm

Mera C 90 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material 100 kg
Maksimalna obremenitev, ravni material 250 kg

Minimalna debelina stene ravnega materiala 25 mm

Mera D 72 mm

Masa 8,5 kg

Mera F 210 mm

Mera E 76 mm

Porocilo o preizkusu Proizvajal¢evo porocilo o preizkusu
Vrsta izdelka Magneti za dvigovanje bremen
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