Podatkovni list /b Hoffmann Group

Grezilo za zadnjo stran 180°, maksimalni @ grezenja D: 53mm

m-—ﬂﬂj

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 21718053
GTIN 4045197465719
Razred artikla 210

Opis

Izvedba:

Z enimrezilom (z=1).

Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvija¢ GARANT
TQ art. 211750 vel. 5,5 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Tehnicni opis

@ drzala D, hé6 40 mm
Prevesna dolzina L, 140 mm
Minimalni @ d 36 mm
lzvedba drzala Weldon
Stevilo rezil Z 1

@ grezenja D 53 mm
Mera za programiranje e 9,05 mm
Ls 110 mm
Garnitura vijakov za obracalne ploscice 219848 (20IP; 5,5 Nm)
primerna obracalna rezalna plos¢ica 260158
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolzina L 210 mm
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Zamenjava orodja PowerCard
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo
Pribor

Vpenjalni vijak 219945
Garnitura vijakov za obracalne plos¢ice10-delne 219848

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:46 2/2



