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0} KYOCERE
Kotni rezkar 90° MEC11T, cilindri¢no drzalo, @ D/stevilo rezil Z: 20/2XLmm

| P

L S
Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 227300 20/2XL
GTIN 4960664460984
Razred artikla 250
Opis
Opis:

Rezkarji tipa MEC11T ¢vrstejse izvedbe zaradi manjsega Stevila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX.
To omogoca vecje podajanje na zob.

Tehnicni opis

primerna obracalna rezalna plos¢ica BD..11T3

@ drzala D, h6 18 mm
Celotna dolzina Lo 170 mm
Vijak za obracalno plos¢ico 229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja a, maks 10 mm
Prevesna dolzina L, 30 mm

@ rezila Dc 20 mm
Stevilo rezil Z 2
Dolzina rampe L za . 13 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje @ D, 38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje @ D, 34 mm

Kot rampe Qs 0,88 stopinj

< D, 14 mm
lzvedba drzala cilindri¢no drzalo
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Nastavni kot k 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje PoSevno pogrezanje
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje

z notranjim hlajenjem da

Vrsta izdelka Kotni rezkar
Pribor

Vpenjalni vijak 229708
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