Podatkovni list /b Hoffmann Group

QT-drzalo za zunanje struzenje eco, desno, Velikost drzala/ploscice: 25/08mm

-
Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 251902 25/08
GTIN 4045197651068
Razred artikla 21U
Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekocine na rezilni rob. Hlajenje s pomocjo preciznih Sob
zagotavlja usmerjeno in ucinkovito zniZzevanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega
sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljso Zivljenjsko dobo, vecjo
procesno varnost in produktivnost.

Prednosti:

Zamenjava obracalne ploscCice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploscice s pritiskom prsta
— zamenjajte rezilo — vpnite ploscico s pritiskom na vpenjalno spono.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoce le v kombinaciji z drzali GARANT eco art.
317900—-319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka drzala: DWLNR/L 2525X08

primerna obracalna rezalna ploscica: WN.. 0804..

Funkcijska Sirina L,: 32 mm

Dolzina glave L;: 32 mm

Celotna dolzina L: 103,5 mm

Podlozna ploscica: 259031 19

Tehnicni opis

Velikost drzala 25 mm

ISO-oznaka drzala DWLNR/L 2525X08
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Vpenjalna spona
Funkcijska Sirina L,

Dolzina glave L,

primerna obracalna rezalna plos¢ica

Vijak za podlozno plos¢ico
Podlozna ploscica
Velikost plos¢ice
Celotna dolzina L
Serija

Vrsta uporabe
Standard

z notranjim hlajenjem
Nastavitveni kot k
Uporaba

Uporaba

Vrsta izdelka

2590389
32 mm
32 mm
WN.. 0804..
2590251
25903119
8 mm
103,5 mm
Eco
desno
DINISO 5610
da
95 stopinj
Plano struzenje
Vzdolzno struzenje, zunanje

Drzalo za zunanje struzenje

Pribor

Podlozna ploscica

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

Momentni izvija¢ s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni

vrtilni moment 500 cNm

Vijak za podlozno plos¢ico Tip 1
Podlozna plos¢ica Tip 19
Vpenjalna spona Tip 9
Podlozna ploscica Tip 11
Podlozna ploscica

Vpenjalna spona

259218
674248 TX15

659906 500

2590251
259031 19
2590389
259031 11
259214
259353
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Vijak za podlozno plos¢ico 259167
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