
Podatkovni list

TextFlow 12

Naprava za čiščenje delov, Tip: BIO

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 082940 BIO

GTIN 2050001938077

Razred artikla 03P

Opis

Izvedba:
Čistilna naprava za čiščenje delov iz kakovostnih materialov. Intenzivno čiščenje poteka s
čistilnimi sredstvi na vodni osnovi brez vsebnosti topil in brez težav odstrani maščobe, olja in
drugo umazanijo. Poleg tega je mogoče z uporabo ustreznih čistilnih sredstev dele za določen
čas tudi konzervirati. S pomočjo mikroorganizmov se olja, mazalna sredstva in druge maščobe
samodejno razkrojijo. Ergonomično urejeno delovno področje.
Uporaba:
Na primer v proizvodnji, pri vzdrževanju, v delavnici, pri obdelavi kovin.
Oznaka proizvajalca: PC 100 M2 BIO
Omrežna napetost: 220 - 240 V
Število faz: 1
Prostornina rezervoarja: 80 l
Celotna dolžina naprave: 952 mm
Celotna širina naprave: 1181 mm

Tehnični opis

Zmogljivost segrevanja 1 kW
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Izkoristek 100 kg

Prostornina rezervoarja 80 l

Omrežna frekvenca 50 - 60 Hz

Celotna višina naprave 1067 mm

Raven zvočnega tlaka 58 dB(A)

Celotna dolžina naprave 952 mm

Celotna širina naprave 1181 mm

Maksimalna temperatura 40 °C

Število faz 1

Masa 44 kg

Material ohišja/ogrodja Umetna masa HDPE

Omrežna napetost 220 - 240 V

Priključna moč 1 kW

Tlak 0,3 bar

Oznaka proizvajalca PC 100 M2 BIO

Količina pretoka 900 l/h

Napajanje Omrežno napajanje

Vrsta izdelka Naprava za čiščenje delov

Pribor

Sredstvo za čiščenje delov BIO  Oznaka proizvajalca BCPMS 082942 BCPMS

Sredstvo za čiščenje delov BIO  Oznaka proizvajalca BIO20 082942 BIO20

Filtrska podloga, 3-slojna, za napravo za čiščenje delov BIO
Tip BIO

082948 BIO
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