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HEDI

Navijalnik kabla za F, B, PL, CZ, Tip: 15N

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 081195 15N
GTIN 4003644017003
Razred artikla 08B
Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z avtomatiko za izvlecenje in navijanje kabla, z veckratnim zaskokom na
obrat. Proti lomu odporno, zaprto ohisje iz umetne mase. Z zas¢ito pred pregrevanjem in
robustnim neoprenskim kablom HO7RN-F s prikljuckom z vti¢nico.

Enostavna montaza na steno oz. strop, zobmocjem vrtenja 150°.

Funkcija:

IP24: zasCita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zas¢ita pred vdorom tujkov s premerom & <
12 mm, vendar brez stika.

Uporaba:

Boljsa ergonomicnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprecevanje nevarnosti
nesreC in poskodb zaradi na tleh lezecih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnicni opis

Material kabla Neoprenska guma
Sirina 185 mm
Struktura kabla 3G1,5
Dolzina 325 mm
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Nazivna priklju¢na mo¢ (razvit) 2000 (16 A) W
Dolzina kabla 15m

Tip 15N
Visina 275 mm
Razred kabla HO7RN-F
Material ohisja Umetna masa
Nazivna napetost 250V
Vrsta IP-zascite IP 24
Napajanje Omrezno napajanje
Tip vtikaca, vhod E

Vrsta izdelka Navijalnik kabla
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