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Elektricni podaljsek, 400V /16 A, Tip: 10N

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 081188 10N
GTIN 4007123251520
Razred artikla 08B
Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlaznih prostorih (IP44). Odporno proti olju,
bencinu, UV-zarkom.

Neoprenski gumijasti kabel HO7RN—F 5G1,5.

Funkcija:

IP44: Obstajata zas¢ita pred brizganjem vode z vseh smeri in zas¢ita pred vdorom tujkovz @ > 1
mm, vendar v bliZini ne smejo biti orodja ali Zice.

Tehnicni opis

Tip 10N

Material kabla neopren
Struktura kabla 5G1,5

Razred kabla HO7RN-F
Dolzina kabla 10 m
odporno proti udarcem in brizgajoci vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zascite IP 44
Napajanje Omrezno napajanje
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Tip vtikaca, vhod F
Znacilnost blagovnega imena 400V/16A
Omrezna napetost 400V

Vrsta izdelka Podaljsek (kabelski)
Pribor

Sistem za obesanje kablov CableFix Tip L 081191 L
Sistem za obesanje kablov CableFix Tip XL 081191 XL
Sistem za obesanje kablov CableFix Tip S 081191 S
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