Podatkovni list /b Hoffmann Group

B KOMET
Drzalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo a = 90° groba obdelava, Drzalo:
109-167

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 236686 109-167
GTIN
Razred artikla 24F

Opis

Uporaba:

Z obracalno rezalno ploscico art. 236840; 236910; 236980.
Primerno za:

Dvojno rezilo GO1 art. 236680 — 236682.

Tehnicni opis

Obracalna rezalna plos¢ica W 29 50-01050-110
ISO-oznaka obracalne ploscice WOEX 100504
Drzalo 109 -167 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vrsta izdelka Drzalo
Pribor

239653 15IP3
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Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon
151P3
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