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LED zepna svetilka z baterijami, Tip: 140mm

o

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 081505 140
GTIN 4045197488367
Razred artikla 01A
Opis

Izvedba:

Zelo obstojna in robustna LED Zepna svetilka iz eloksiranega aluminija. LED-tehnologija z
izjemno svetilnostjo.

- Svetlobni stozec z majhnimi izgubami zaradi stresanja svetlobe.

- Visoka energijska ucinkovitost za dolgo Zivljenjsko dobo.

- Svetlobni prstan, da svetilko lazje najdete v temi.

- Zascita pred brizgajoco vodo, zas¢itni razred IP54.

Stikalo na koncu rocaja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zascita proti brizganju vode z vseh smeri, zas¢ita pred odlaganjem prahu v
notranjosti (zascita proti prahu) in popolna zas¢ita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081559 LR3.

Napotek:

Primerne baterije najdete od art. 081551 napre;j.

Tehnicni opis

Stevilo vklju¢enih baterij 2

Tip baterij Micro, AAA
Svetlobni tok 35Im
Cas obratovanja 10h

& glave 16 mm
Masa 54 g
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Vrsta IP-zascite IP 54
Celotna dolzina 140 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Zepna svetilka
Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 081551 LR3
LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 081553 LR3
LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 081561 LR3
LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 081552 LR3
LR3

Drzalo za baterije Izvedba 3AAA 081506 3AAA
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3 081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 081554 LR3

LR3
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