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Podaljsek nakrcevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje
dolzine, L=300 mm, @ d/2 D1: 20/6mm
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Podatki za narocanje

Stevilka za naroc¢anje 302416 20/6
GTIN 4045197436078
Razred artikla 31A
Opis

Izvedba:

Prevrtana za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

Brez vijaka za nastavljanje dolzine, dolgi.

Uporaba:

Za uporabo v nakréevalnih vpenjalnih glavah, hidravli¢no-razteznih vpenjalnih glavah in glavah
za ER-vpenjalne strocnice.

Napotek:

Maksimalno dovoljeno $tevilo vrtljajev 8000 min™.

Tehnicni opis

@ izvrtine D, 6 mm

@ drzalad 20 mm

@ D, 14 mm
Celotna dolzina L 300 mm
Znacilnost blagovnega imena L =300 mm
Vrsta izdelka Podaljsek
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