Podatkovni list /b Hoffmann Group

Noz za notranje struzenje HSS, desno, @ drzala/velikost ploscice: 10/11mm

——
Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 260922 10/11
GTIN 4045197653420
Razred artikla 21T
Tehnicni opis
ISO-oznaka drzala AH10K STFCR/L11
primerna obracalna rezalna plos¢ica TC..1102..
Minimalni @ predvrtanja D, 12 mm
Dolzina glave L, 16 mm
Srednji premik L, 7 mm
Garnitura vijakov za obracalne plos¢ice 269028 7
Velikost ploscice 11T mm
Celotna dolzina L 125 mm
Visina vpenjanja L, 9 mm
Nastavitveni kot K 90 stopinj
@ drzala D, 10 mm
Standard Tovarniski standard
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struzenja do 5xD
Rezalni material HSS
z notranjim hlajenjem da
Uporaba Vzdolzno struzenje, notranje
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Vrsta izdelka Noz za notranje struzenje
Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8 674248 TX8
Garnitura vijakov za obracalne plos¢ice Tip 7 269028 7

qugntnl izvijacs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni 659957 500
vrtilni moment 500 cNm
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