
Podatkovni list

TextFlow 12

Vpenjalni primež MANOK plus, Tip/ velikost izvedbe: RD65

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 329960 RD65

GTIN 2050001925992

Razred artikla 33H

Opis

Izvedba:
Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost. Brušena površina za
vodoravno namestitev, vgrajen prislon.
Uporaba:
Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje
itd.
Primerno za:
Vpenjalne glave art. 329910 − 329946.
Obseg dobave:
Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.
Napotek:
Uporaba menjalne naprave art. 329832 vel. 65.

Tehnični opis

Dolžina L 184 mm

Širina B 184 mm

Višina H 120 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 21.02.2024 22:40 1/14



Podatkovni list

TextFlow 12

Masa 23,5 kg

Velikost vpenjalnega trna RD65

⌀ kroga lukenj 126 mm

Natančnost ponovitve 0,01 mm

Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 126 mm

Maksimalna vpenjalna sila 105 kN

Vpenjalna širina 4 - 65 mm

Nastavek za omejevanje globine 92 mm

Toleranca utora na stroju 20 H7

Vrsta izdelka Vpenjalni primeži

Pribor

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 21,5 mm

329934 21,5

Vpenjalna glavas prečnimi žlebovi ⌀ vpenjanja (korak 0,5
mm) 9 mm

329932 9

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 52 mm

329934 52

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 56 mm 329930 56

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 26,5
mm

329930 26,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 55,5 mm

329934 55,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 31 mm 329930 31

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 29,5 mm

329934 29,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 22 mm

329934 22

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 31,5 mm

329934 31,5
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Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 56,5 mm

329934 56,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 20,5 mm

329934 20,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 26,5 mm

329934 26,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 59,5
mm

329930 59,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 53 mm 329930 53

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 24 mm 329930 24

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 39,5
mm

329930 39,5

Vpenjalna glavas prečnimi žlebovi ⌀ vpenjanja (korak 0,5
mm) 8,5 mm

329932 8,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 10,5
mm

329930 10,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 11 mm

329934 11

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 33,5 mm

329934 33,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 34 mm 329930 34

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 46,5
mm

329930 46,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 55 mm 329930 55

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 62 mm

329934 62

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 4 mm 329930 4

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 43 mm

329934 43

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 21 mm 329930 21

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 16 mm 329930 16

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 11 mm 329930 11

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 52 mm 329930 52
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Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 42,5 mm

329934 42,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 46 mm

329934 46

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 31,5
mm

329930 31,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 5 mm 329930 5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 12,5
mm

329930 12,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 22 mm 329930 22

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 37 mm 329930 37

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 55,5
mm

329930 55,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 63,5 mm

329934 63,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 60,5 mm

329934 60,5

Vpenjalna glavamehka ⌀ začetne izvrtine 40 mm 329936 40

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 44,5 mm

329934 44,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 27 mm 329930 27

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 51,5
mm

329930 51,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 23 mm

329934 23

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 39 mm 329930 39

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 31 mm

329934 31

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 13,5
mm

329930 13,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 54 mm 329930 54

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 60 mm 329930 60
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Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 49,5
mm

329930 49,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 11,5
mm

329930 11,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 33 mm

329934 33

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 18 mm 329930 18

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 62,5
mm

329930 62,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 46 mm 329930 46

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 39,5 mm

329934 39,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 57,5 mm

329934 57,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 23 mm 329930 23

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 30 mm

329934 30

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 18 mm

329934 18

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 38,5
mm

329930 38,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 32,5
mm

329930 32,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 23,5
mm

329930 23,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 42 mm 329930 42

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 13 mm 329930 13

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 36,5
mm

329930 36,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 32 mm

329934 32

329934 36,5
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Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 36,5 mm

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 53,5
mm

329930 53,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 40 mm 329930 40

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 16,5
mm

329930 16,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 64 mm 329930 64

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 35,5
mm

329930 35,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 29,5
mm

329930 29,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 53 mm

329934 53

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 25,5
mm

329930 25,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 58,5
mm

329930 58,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 58,5 mm

329934 58,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Vpenjalna glavas prečnimi žlebovi ⌀ vpenjanja (korak 0,5
mm) 10 mm

329932 10

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 38 mm

329934 38

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 61 mm

329934 61

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 29 mm 329930 29
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Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 61,5
mm

329930 61,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 60 mm

329934 60

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 21,5
mm

329930 21,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 34,5
mm

329930 34,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 48 mm

329934 48

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 52,5
mm

329930 52,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 65 mm

329934 65

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 48,5
mm

329930 48,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 61,5 mm

329934 61,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 62 mm 329930 62

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 28 mm 329930 28

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 56,5
mm

329930 56,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 25 mm

329934 25

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 51 mm 329930 51

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 44 mm 329930 44

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 38 mm 329930 38

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 42,5
mm

329930 42,5

329930 57,5
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Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 57,5
mm

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 7,5 mm 329930 7,5

Vpenjalna glavamehka ⌀ začetne izvrtine 20 mm 329936 20

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 33 mm 329930 33

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 43,5 mm

329934 43,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 9 mm 329930 9

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 28 mm

329934 28

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 59,5 mm

329934 59,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 24,5
mm

329930 24,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 21 mm

329934 21

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 49 mm 329930 49

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 58 mm 329930 58

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 8,5 mm 329930 8,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 37 mm

329934 37

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 51 mm

329934 51

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 12 mm 329930 12

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 12 mm

329934 12

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 13 mm

329934 13

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 32,5 mm

329934 32,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 63,5
mm

329930 63,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 27 mm

329934 27
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Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 4,5 mm 329930 4,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 35 mm

329934 35

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 34,5 mm

329934 34,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 30,5 mm

329934 30,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 19,5
mm

329930 19,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 6,5 mm 329930 6,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 17 mm

329934 17

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 48 mm 329930 48

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 43 mm 329930 43

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 47 mm 329930 47

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 7 mm 329930 7

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 47,5
mm

329930 47,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 44 mm

329934 44

Vpenjalna glavas prečnimi žlebovi ⌀ vpenjanja (korak 0,5
mm) 8 mm

329932 8

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 57 mm 329930 57

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 54,5
mm

329930 54,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 5,5 mm 329930 5,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 14 mm

329934 14

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 9,5 mm 329930 9,5

Vpenjalna glavamehka ⌀ začetne izvrtine 5 mm 329936 5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 10 mm 329930 10
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Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 48,5 mm

329934 48,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 50,5
mm

329930 50,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 15 mm 329930 15

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 32 mm 329930 32

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 19,5 mm

329934 19,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 56 mm

329934 56

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 17,5
mm

329930 17,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 28,5
mm

329930 28,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 64,5 mm

329934 64,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 47,5 mm

329934 47,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 45 mm 329930 45

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 18,5
mm

329930 18,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 42 mm

329934 42

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 24,5 mm

329934 24,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 41 mm

329934 41

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 52,5 mm

329934 52,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 20 mm

329934 20
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Podatkovni list

TextFlow 12

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 40,5
mm

329930 40,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 30,5
mm

329930 30,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 41,5
mm

329930 41,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 51,5 mm

329934 51,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 33,5
mm

329930 33,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 37,5
mm

329930 37,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 27,5 mm

329934 27,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 14,5
mm

329930 14,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 36 mm

329934 36

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 35,5 mm

329934 35,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 46,5 mm

329934 46,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 47 mm

329934 47

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 61 mm 329930 61

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 29 mm

329934 29

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 23,5 mm

329934 23,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 35 mm 329930 35

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 16 mm

329934 16

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 65 mm 329930 65

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5
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Podatkovni list

TextFlow 12

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 63 mm

329934 63

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 44,5
mm

329930 44,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 37,5 mm

329934 37,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 49 mm

329934 49

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 14,5 mm

329934 14,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 20,5
mm

329930 20,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 60,5
mm

329930 60,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 59 mm 329930 59

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 15 mm

329934 15

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 18,5 mm

329934 18,5

Vpenjalna glavamehka ⌀ začetne izvrtine 8 mm 329936 8

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 6 mm 329930 6

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 49,5 mm

329934 49,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 36 mm 329930 36

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 26 mm

329934 26
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Podatkovni list

TextFlow 12

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 17,5 mm

329934 17,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 45,5
mm

329930 45,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 28,5 mm

329934 28,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 39 mm

329934 39

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 43,5
mm

329930 43,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 22,5
mm

329930 22,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 27,5
mm

329930 27,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 14 mm 329930 14

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 55 mm

329934 55

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 25 mm 329930 25

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 26 mm 329930 26

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 58 mm

329934 58

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 50 mm 329930 50

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 41,5 mm

329934 41,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 40 mm

329934 40

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 41 mm 329930 41

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 13,5 mm

329934 13,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 64,5
mm

329930 64,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 15,5
mm

329930 15,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 8 mm 329930 8
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Podatkovni list

TextFlow 12

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 30 mm 329930 30

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 22,5 mm

329934 22,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 19 mm 329930 19

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 45 mm

329934 45

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 63 mm 329930 63

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 40,5 mm

329934 40,5

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 20 mm 329930 20

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 64 mm

329934 64

Vpenjalna glavagladka ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) 17 mm 329930 17

Vpenjalna glavas prečnimi žlebovi ⌀ vpenjanja (korak 0,5
mm) 9,5 mm

329932 9,5

Vpenjalna glavas prečnimi in vzdolžnimi žlebovi ⌀
vpenjanja (korak 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5
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