Podatkovni list /b Hoffmann Group

mMato

Mazalna tlacilka z vzvodom, 400 g

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 083571
GTIN 4016553061340
Razred artikla 08H
Opis

Izvedba:

Kakovostna industrijska izvedba (navidezno mazanje je izklju¢eno) z brezstopenjskim
fiksiranjem bata. Moznost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm’) oz. s kartusami
(prostornina 400 g).

Standard:

DIN 1283

Obseg dobave:

Vklj. z oklepno cevjo in 4-Celjustnim hidravli¢nim prijemalnim ustnikom.

Tehnicni opis

Preizkusni tlak 800 bar
Delovni tlak 400 bar
Priklju¢ni navoj cevi R1/8 col
Vsebina 4009
Znacilnost blagovnega imena 4009
Vrsta izdelka Tla¢na mazalka
Pribor
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Vecnamenska kartusa z mastjo zaStandardne mazalne
tlacilke Tip PLUS

Oklepna cev z drsno sklopko Priklju¢ni navoj 1/8

Vecnamenska kartus$a z mastjo zaStandardne mazalne
tlacilke Tip UNI

Cev s Sobo z univerzalnim ustnikom Priklju¢ni navoj 1/8
4-Celjustni hidravli¢ni ustnik Priklju¢ni navoj 1/8
4-Celjustni hidravli¢ni ustniksafeLOCK Priklju¢ni navoj 1/8

Oklepna cev s 4-Celjustnim hidravli¢nim ustnikom
Priklju¢ni navoj 1/8

Cev s 30bo s konicastim ustnikom Priklju¢ni navoj 1/8

/b Hoffmann Group

083590 PLUS

083588 1/8

083590 UNI

083583 1/8
083589 1/8
083596 1/8

083586 1/8

083584 1/8
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