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HOLEX

Specialni pritezni ¢ep, z notranjim navojem, z izvrtino, za strmi konus: 40

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 308740 40
GTIN 4045197151063
Razred artikla 327
Opis

Opis:

Drzalo orodja se prek priteznega ¢epa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno.
Pritezni Cepi so na voljo v razli¢nih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni ¢len med strojem in
orodjem. Zahteve po natan¢nosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih ¢epov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 /1SO 7388-1.

Napotek:

Zatesnjeno — z O-obro¢em.

Primeren vpenjalni klju¢ in zeve kljucev najdete v spletni trgovini.

Pri montazi AB upoStevajte pravilen zatezni moment. Ustrezni vpenjalni klju¢ ni na voljo.

Tehnicni opis

Notranji navoj M16
za strmi konus z barvno kodo SK 40
@ glave D, 21,1 mm
Navoj M M16
za strmi konus 40

Ly 25,1 mm
@ zveze D 25,1 mm
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Celotna dolzina L 53 mm
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
Globina notranjega navoja 17 mm
Zev kljuca 22 mm
Znacilnosti izvrtine Zizvrtino
Vrsta izdelka Pritezni Cep
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