Podatkovni list /b Hoffmann Group

HOLEX

Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 16/16

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 342220 16/16
GTIN 4045197152947
Razred artikla 32W
Opis

lzvedba:

Vodilo kljuca ni kaljeno.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montaZo na trne za vpenjalne glave art. 342300 — 342850 ali
neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na elektri¢nih ro¢nih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in
stebrnih vrtalnih strojih.

Vpenjalna Sirina: 3-16 mm

Zunanji @: 50 mm

Dolzina zaprte vrtalne glave: 86,5 mm

Konus vrtalne glave: B 16

maksimalni & konusa vrtalne glave: 15,733 mm

primeren klju¢ z zobatim vencem: S3

Tehnicni opis

Vpenjalna Sirina 3-16mm
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Dolzina zaprte vrtalne glave 86,5 mm

Konus vrtalne glave B16

maksimalni @ konusa vrtalne glave 15,733 mm

Tip 16/16

Zunanji @ 50 mm

primeren klju¢ z zobatim vencem S3

Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem
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