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ROHM

Sojemalna ploscica leva, @ delovnega obmocdja: 26-50 mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 327610 26-50
GTIN 4019208019956
Razred artikla 35R

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki neposredno ozobljeni.

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razsiritev delovnega obmocja garnitur art. 327450; 327460 in za
osnovna drzala art. 327520; 327540.

@ vpenjalnega kroga A: 25 mm

Zunanji @ B: 43 mm

Dolzina C: 30 mm

@ primerne centrirne konice D: 16 mm

Tehnicni opis

@ vpenjalnega kroga A 25 mm
@ primerne centrirne konice D 16 mm
Dolzina C 30 mm
@ delovnega obmocja 26 -50 mm
Zunanji @ B 43 mm
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Vrsta izdelka Celno sojemalo
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