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HOLEX

Pomicno merilo, Merilno obmoc¢je: 800mm
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Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 415186 800
GTIN 4045197479846
Razred artikla 417
Opis
Izvedba:

Nonij nesvetle¢e kromiran. Merilne povrsine kaljene in brusene. Dolg merilni kljun za merjenje
velikih obdelovancev in @ obdelovancev. S finim nastavljanjem. Zamaknjeni in zaobljeni konci
kljuna za notranje meritve.

S fino nastavitvijo.

Tehnicni opis

Odcitavanje 0,05 mm
Masa 3,5kg
Izvedba delov za odcitavanje mat kromiranih
Izvedba merilne povriine kaljeno
@ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Merilno obmogje 0-800 mm
Kalibriranje A1l
Dolzina konic 150 mm
Delitev 1/20 mm
Pakiranje Cvrsta Skatla
Standard ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE 0,12 mm
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fina nastavitev da

Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene

Digitalno pomi¢no

Vrsta izdelka . .
merilo za delavnico

Storitve

DAKkkS-kalibriranjePomic¢na merila/globinska pomi¢na

merila maksimalno merilno obmoc¢je 1000 mm 0210101000

Kalibriranjepomicnih meril/globinskih pomi¢nih meril

maksimalno merilno obmo¢je 1000 mm 0210001000
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