Podatkovni list /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Merilna ura, Merilno obmoc¢je/@ ohisja: 10/58B mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 432050 10/58B
GTIN 4946368442372
Razred artikla 44A
Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohisjem, vpenjalnim
steblom premera 8 mm hé, kaljene in brusene. Stevil¢nico je mogoce z zunanjim obro¢em
zavrteti v ni¢elni polozaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko od¢itavanje, mali kazalec
stranske skale pa za 1-milimetrsko od¢itavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Pakiranje: ¢vrsta Skatla

Standard: DIN 878

Kalibriranje: C1

Delitev skale: 0,01 mm

Odcitavanje na 1 zasuk kazalca: 1 mm

Usesce na hrbtni strani merilne ure: da

Merilnasila: 0,4-1,4 N

Tehnicni opis

Kalibriranje 1
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Delitev skale

UsSesce na hrbtni strani merilne ure
Merilno obmogje

@ ohisja

Merilna sila

Odcitavanje na 1 zasuk kazalca
Standard

Merilno orodje

0,01 mm
da
10 mm
58 mm
04-14N
1T mm
DIN 878

analogni

Pakiranje ¢vrsta Skatla
Vrsta izdelka Messuhr
Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne 013210 10
ure 0,01/0,001 maksimalno merilno obmocje 10 mm

Signiranje lasersko graviranje Tip 018940
DAKkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna

merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno obmocje 12,5 013250 12,5
mm

Pribor

Magnetna zadnja stena za merilno uro za @ ohisja 58 mm 434836 58
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2 4349152
Jekleno tipalo Tip 2 434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2 434910 2
Jekleno tipalo Tip 11/25 434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 17 434900 17
Podaljsek za merilno tipalo DolzinaL 10 mm 434920 10

Jekleno tipalo Tip 18/6

Drzalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolzina 50
mm

434900 18/6

434917 50
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Jekleno tipalo Tip 14/40

Tipalo iz karbidne trdine Tip 11

Jekleno tipalo Tip 12

Jekleno tipalo Tip 15

Vrtljivo tipalo

Podaljsek za merilno tipalo Dolzina L 30 mm
Jekleno tipalo Tip 14

Jekleno tipalo Tip 11/35

Podaljsek za merilno tipalo Dolzina L 40 mm
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3

Tipalo iz karbidne trdine Tip 14

Jekleno tipalo Tip 24

Jekleno tipalo Tip 29/10

Jekleno tipalo Tip 18/3

Jekleno tipalo Tip 14/15

Jekleno tipalo Tip 30/10

Jekleno tipalo Tip 18/4

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2

PodaljSek za merilno tipalo Dolzina L 80 mm
Jekleno tipalo Tip 13

Jekleno tipalo Tip 11/30

Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10

Jekleno tipalo Tip 11/15

Jekleno tipalo Tip 11

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17

Jekleno tipalo Tip 28

Jekleno tipalo Tip 14/20

434900 14/40
43491011
43490012
434900 15

434912
434920 30
434900 14

434900 11/35
434920 40

434910 18/3
43491014
434900 24

434900 29/10

434900 18/3

434900 14/15

434900 30/10

434900 18/4

434910 18/6

434910 18/2
434920 80
434900 13

434900 11/30

434910 18/5
43491010

434900 11/15
434900 11
43491017
434900 28

434900 14/20
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Jekleno tipalo Tip 16 434900 16
PodaljSek za merilno tipalo Dolzina L 100 mm 434920 100
rI?\rrialo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolzina 25 434918 25
arrialo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolZina 50 434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/1 434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 18/5 434900 18/5
PodaljSek za merilno tipalo Dolzina L 50 mm 434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16 43491016
Podaljsek za merilno tipalo Dolzina L 70 mm 43492070
Jekleno tipalo Tip 14/30 434900 14/30
Jekleno tipalo Tip 11/20 434900 11/20
Podaljsek za merilno tipalo Dolzina L 90 mm 43492090
Jekleno tipalo Tip 18/2 434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1 434910 18/1
Podaljsek za merilno tipalo Dolzina L 60 mm 434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4 434910 18/4
rl?\rrialo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolzina 25 434917 75
Jekleno tipalo Tip 10 434900 10
PodaljSek za merilno tipalo Dolzina L 20 mm 434920 20
Jekleno tipalo Tip 20 434900 20
Jekleno tipalo Tip 39 434900 39
Jekleno tipalo Tip 29/20 434900 29/20
PodaljSek za merilno tipalo DolzinaL 15 mm 43492015
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