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HOLEX

Globinsko pomic¢no merilo, Merilno obmoc¢je: 200mm
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Podatki za narocanje
Stevilka za naro¢anje 418000 200
GTIN 4045197203588
Razred artikla 417
Opis
Izvedba:

Merilna letev in nonijz zelo razlo¢no gravirano skalo. Merilne povrsine so zelo fino brusene. Nonij
nesvetlece kromiran.

Obseg dobave:

Od vel. 500 v Skatli.

Tehnicni opis

Presek merilne letve 8x3 mm
Dolzina nonija 39 mm
Merilno obmocje 0-200 mm
Dolzina mosticka 100 mm
Delitev 1/20 mm
Merilni nastavek b 7 mm
Merilni nastavek a 5mm
Pakiranje Etui
Odstopanje meritve E MPE +0,05 mm
Standard ISO 13385
Merilno orodje analogni
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Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Kalibriranje Al

Vrsta izdelka Globinsko pomi¢no merilo
Storitve

DAKkkS-kalibriranjePomi¢na merila/globinska pomicna

merila maksimalno merilno obmocdje 200 mm 021010 200

Kalibriranjepomic¢nih meril/globinskih pomi¢nih meril

maksimalno merilno obmoc¢je 200 mm 021000 200
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