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HOLEX

Globinsko pomi¢no merilo, Merilno obmoc¢je: 300mm

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje
GTIN

Razred artikla

418300 300
4045197203656
412

Opis

lzvedba:

Merilna letev in nonij nesvetlec¢e kromirana. Nonij je nastavljiv. Kontrastna skala. Merilne in
nalezne povrsine fino lepane. S pomocjo dodatnih mosti¢kov (art. 418744) je mogoce doseci

tudi ve¢je dolzine premostitve.
Dodatni pribor:

Dodatni mosticki art. 418744 (180 — 320 mm).

Tehnicni opis

Presek merilne letve
DolZina nonija

Merilno obmogje

Delitev

DolZina mosticka
Pakiranje

Odstopanje meritve E MPE
Standard

Merilno orodje

11x4 mm
39 mm
0-300 mm
1/20 mm
100 mm
Etui
+0,08 mm
ISO 13385

analogni

Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
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Kalibriranje A1l
Vrsta izdelka Globinsko pomi¢no merilo
Storitve

Kalibriranjepomic¢nih meril/globinskih pomi¢nih meril

maksimalno merilno obmocje 300 mm 021000 300
DAKkkS-kalibriranjePomi¢na merila/globinska pomicna

. . . h 021010 300
merila maksimalno merilno obmocje 300 mm
Pribor
Dodatni merilni mosti¢ek, posami¢no Dolzina mosticka 260 418744 260
mm
Dodatni merilni mosti¢ek, posami¢no Dolzina mosticka 320 418744 320
mm
Dodatni merilni mosti¢ek, posami¢no Dolzina mosti¢ka 180 418744 180

mm
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