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TextFlow 12

Digitalni mikrometer, Merilno območje: 0-25mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 421500 0-25

GTIN 4946368673158

Razred artikla 44A

Opis

Izvedba:
Digitalni mikrometer v kompaktni izvedbi. Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm). Merilni površini
s prevleko iz karbidne trdine.
Obseg dobave:
Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Tehnični opis

Korak vretena 0,5 mm

⌀ vretena 6,35 mm

Merilno območje 0 - 25 mm

Točnost 3 µm

Odčitavanje 0,001 mm

Kalibriranje B1

Število vključenih baterij 1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357

Napajanje Baterijsko napajanje

Standard DIN 863

Merilno orodje digitalni

Pakiranje čvrsta škatla
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Vrsta izdelka mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357 081560 357
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