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Konzola ZeroClamp z 1 vpenjalnim mestom, Tip: 12281

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 360030 12281
GTIN 4045197415530
Razred artikla 310
Opis

Izvedba:

Vpenjala @120 mm, indeksirano. Napetost nicelne tocke sistema GARANT ZeroClamp je
pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, $e posebej v avtomatizirani proizvodniji.
Zahvaljujo¢ posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natan¢no in zanesljivo ponovljivost
ni¢elne toc¢ke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drzi obdelovance v zelenem poloZzaju,
tako da je mogoce obdelovance zamenijati hitro in natan¢no brez prestavljanja. To zmanjsa
napor pri namestitvi in poveca produktivnost. Napetost ni¢elne tocke sistema GARANT
ZeroClamp je nepogresljiva za uc¢inkovite proizvodne procese. Izvedite vec o inovativni
tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Primerno za:

Za vpenjanje osnovnih plos¢ z medosno mero 200.

Obseg dobave:

Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi ¢epi art. 360025 vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Hitra spojka art. 360019 vel. 10241 in vel. 1003.

Tehnicni opis

Tip 12281
Sirina B 330 mm
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Vgradna visina H 200 mm
Stevilo vpenjalnih ¢epov 4

Serija ZeroClamp
Priklju¢ni navoj 1/4 col
Vrsta izdelka Konzole
Pribor

Hitra spojka ZeroClamp Tip 10003 360019 10003
Hitra spojka ZeroClamp Tip 10241 360019 10241
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