
Podatkovni list

TextFlow 12

Čeljust 20 mm, za T-Rex/Centro Gripp pomična, za tip: 125

Podatki za naročanje

Številka za naročanje 361227 125

GTIN 4250364400763

Razred artikla 34A

Opis

Uporaba:
Vpenjalne površine prevlečene za visoka trenja, višja držalna sila za faktor najmanj 2
(primerjalna trdota 80 HRC).
Primerno za :
Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.
Širina čeljusti b: 96 mm
Širina b1: 20 mm
c: 12 mm
c1: 39 mm
Višina čeljusti h: 50 mm
Višina h1: 45 mm

Tehnični opis

Višina h1 45 mm

Širina b1 20 mm

za tip 125

Dolžina čeljusti l 62 mm

Višina h2 14 mm
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c1 39 mm

ustreza barvni kodi T-Rex

ustreza barvni kodi Centro Gripp

Širina čeljusti b 96 mm

Območje vpenjanja S1 9 − 75 / 19 − 172 mm

l1 4 mm

c 12 mm

Višina čeljusti h 50 mm

Vrsta izdelka Čeljusti primeža
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