Podatkovni list /b Hoffmann Group

[SAV]

Lamelni blok (posami¢no, nemagneten), Tip: 3

Podatki za narocanje

Stevilka za naro¢anje 380820 3
GTIN 4045197310989
Razred artikla 33S
Opis

Izvedba:

- Kombinacija jekla in medenine.

- Vzdolzna in prec¢na delitev polov. Ravni ali s prizmo.

- Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vle¢nih sider.

- Lamelni bloki niso magnetni.

- Toleranca visine = 0,5 mm.

Uporaba:

- Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi plos¢ami za obdelavo obdelovancev
neravnih oblik.

- V bloke je mogoce vdelati profil poljubne oblike.

Dolzina: 75 mm

Sirina: 60 mm

Visina: 30 mm

Smer polov: vzdolzni

lzvedba: ravna

Masa: 0,7 kg

Tehnicni opis

Dolzina 75 mm

Masa 0,7 kg
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Sirina 60 mm
Visina 30 mm
Smer polov vzdolzni
lzvedba ravna
Vrsta izdelka Lamelni bloki
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